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USB A, Push-Pull V4, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – USB B, Stecker, gerade,
Stift, 4‑polig

Stecker

Elektrische Daten Kopf A Kopf B

Bemessungsspannung 30 V 30 V

Strombelastbarkeit 1,5 A 1,5 A

Schirmung ja ja

Mechanische Daten    

Baugröße USB A, Push-Pull V4 USB B

Steckerart Stecker Stecker

Bauform gerade gerade

Kontaktart Stift Stift

Polzahl (Steckgesicht) 4‑polig 4‑polig

Anzahl Steckzyklen ≥ 750 ≥ 750

Steckkraft ≤ 35 N ≤ 35 N

Farbe Griffkörper schwarz schwarz

Material Griffkörper Polyamid (PA) Polyamid (PA)

C9900-K942...K944 | USB-Leitung, geschirmt, PVC,
2 x AWG26 + 2 x AWG24, feste Verlegung, schwarz
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Material Kontakt Kupferlegierung Kupferlegierung

Betriebsumgebung    

RoHS-konform ja ja

Schutzart IP65/67 IP20

Kabel

Elektrische Daten  

Bemessungsspannung 30 V

Mechanische Daten  

Aderquerschnittsfläche 4x AWG 26/7, 2x AWG 28/7, 2x AWG 22/7

Kabelaußendurchmesser 6,2 mm ± 0.2mm (0.244" ± 0.0079")

Schirmung ja

Anwendung feste Verlegung

Farbe Außenmantel schwarz

Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid)

Bedruckung Kabel ЯU AWM E357566-ALY-C STYLE 2725 80°C 30V VW-1 LF

Betriebsumgebung  

Umgebungstemperatur, nicht bewegt -40…+85 °C, -40…+185 °F

Flammwidrig VW-1 (UL)

RoHS-konform ja

CE ja

Zulassungen UL listed

Kontaktbelegung  

Abmessungen  
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A1 81,9 mm

A2 23,8 mm

A3 20,4 mm

B1 47,8 mm

B2 11,3 mm

B3 10,5 mm

Hinweise
- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen:
0.5 m: ± 30 mm | 1.0 m ... 3.0 m: ± 50 mm | 5.0 m: ± 100 mm
- Abbildungen ähnlich
- Weitere Leitungslängen auf Anfrage.

CE, UL  

CE ja

Bestellangaben Länge

C9900-K942 1,00 m

C9900-K943 3,00 m

C9900-K944 5,00 m
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