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D-Sub, Kupplung, gerade, Stift, 9-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Buchse, 9-
polig

Stecker

Elektrische Daten Kopf A Kopf B

Mechanische Daten    

Zubehör-Typ - Stecker/Leitungen

Baugröße D-Sub D-Sub

Steckerart Kupplung Stecker

Bauform gerade gerade

Kontaktart Stift Buchse

Polzahl (Steckgesicht) 9-polig 9-polig

Anschlussart Adern Lötanschluss Lötanschluss

Art der Verriegelung schraub schraub

Farbe Griffkörper metall metall

Betriebsumgebung    

Umgebungstemperatur (Betrieb) -50…+105 °C, -58…+221 °F -50…+105 °C, -58…+221 °F

ZK4541-0020-xxxx | Verlängerungsleitung für
Thermoschutzkontaktleitung 0,14 mm²,
schleppkettentauglich
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Schutzart IP 20 IP 20

Kabel

Elektrische Daten  

Betriebsspannung ≤ 300 V

Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ * km

Leiterwiderstand ≤ 138,8 Ω/km

Prüfspannung 1500 V (Ader/Ader und Ader/Schirm)

Mechanische Daten  

Aderquerschnittsfläche 2 x 2 x 0,14 mm²

Min. Biegeradius, bewegt in
Schleppkette 7 x Kabelaußendurchmesser

Kabelaußendurchmesser 5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079")

Leitermaterial Kupfer, verzinnt

Schirmung mit optischer
Schirmbedeckung ≥ 85%

Anwendung schleppkettentauglich

Max. Beschleunigung 30 m/s²

Max. Verfahrgeschwindigkeit 4 m/s

Max. Verfahrweg 20 m (horizontal)

Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen 10 Mio.

Farbe Außenmantel grün

Material Außenmantel PUR (Polyurethan)

Torsionswinkel in °/m max. ± 30 °/m

Max. Zugbelastung, dynamisch 20 N/mm²

Max. Zugbelastung, statisch 50 N/mm²

Betriebsumgebung  

Umgebungstemperatur, bewegt -20…+80 °C, -4…+176 °F

Umgebungstemperatur, nicht bewegt -50...+80 °C, -58...+176 °F

Ölbeständigkeit gemäß UL 1581

Flammwidrig gemäß IEC 60332-1

FCKW-frei ja

Halogen-frei ja

Silikon-frei ja

RoHS-konform ja

Zulassungen UL 758 (AWM) Style 20549 80°C 300V
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Kontaktbelegung  

Abmessungen  

   
   
   
   

A1 43,00 mm

A2 32,00 mm

B1 43,00 mm

B2 32,00 mm

Hinweise
- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen: ± 2-3 %
- Abbildungen ähnlich
- Die letzten drei Ziffern der Bestellangabe entsprechen der Leitungslänge, z. B. ZK4xxx-xxxx-x020 = Leitungslänge 2,00 m

Bestellangaben Länge
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ZK4541-0020-xxxx xxxx = Leitungslänge in Dezimetern

xxxx = 0050 Beispiellänge 5 m

nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des
Servoverstärkers
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